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	NetCN5_46
	Pins
	CN5-46
	R49-2


	NetCN5_47
	Pins
	CN5-47
	R48-2


	NetCN5_48
	Pins
	CN5-48
	R47-2


	NetR31_2
	Pins
	R31-2
	U4-7


	NetR32_1
	Pins
	R32-1
	U4-8


	NetR33_1
	Pins
	R33-1
	U4-9


	NetR34_1
	Pins
	R34-1
	U4-11


	NetR39_2
	Pins
	R39-2
	R40-2
	U4-3


	NetR46_1
	Pins
	R46-1
	U4-12


	NRST
	Pins
	CN5-39

	NetLabels
	NRST

	Ports
	NRST


	RDX
	Pins
	CN5-35

	NetLabels
	RDX
	RDX

	Ports
	RDX


	SDA
	Pins
	CN5-30

	NetLabels
	SDA
	SDA

	Ports
	SDA


	TE
	Pins
	CN5-11

	NetLabels
	TE
	TE

	Ports
	TE


	TP_INT1
	Pins
	R45-1
	U4-2

	NetLabels
	TP_INT1

	Ports
	TP_INT1


	VDD
	Pins
	R51-2
	R60-2
	R62-2


	VSYNC
	Pins
	CN5-34
	R60-1

	NetLabels
	VSYNC
	VSYNC

	Ports
	VSYNC


	WRX_DCX
	Pins
	CN5-36

	NetLabels
	WRX_DCX
	WRX_DCX

	Ports
	WRX_DCX


	XL
	Pins
	CN5-2
	U4-16

	NetLabels
	XL
	XL


	XR
	Pins
	CN5-4
	U4-13

	NetLabels
	XR
	XR


	YD
	Pins
	CN5-3
	U4-1

	NetLabels
	YD
	YD


	YU
	Pins
	CN5-1
	U4-15

	NetLabels
	YU
	YU


	B[0..7]
	B0
	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B0


	B1
	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B1


	B2
	Pins
	CN5-29

	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B2


	B3
	Pins
	CN5-28

	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B3


	B4
	Pins
	CN5-27

	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B4


	B5
	Pins
	CN5-26

	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B5


	B6
	Pins
	CN5-25

	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B6


	B7
	Pins
	CN5-24

	NetLabels
	B
	B

	Ports
	B7



	G[0..7]
	G0
	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G0


	G1
	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G1


	G2
	Pins
	CN5-23

	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G2


	G3
	Pins
	CN5-22

	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G3


	G4
	Pins
	CN5-21

	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G4


	G5
	Pins
	CN5-20

	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G5


	G6
	Pins
	CN5-19

	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G6


	G7
	Pins
	CN5-18

	NetLabels
	G
	G

	Ports
	G7



	IM[0..3]
	IM0
	Pins
	CN5-40
	R35-1
	R41-2

	NetLabels
	IM
	IM

	Ports
	IM0


	IM1
	Pins
	CN5-41
	R36-1
	R42-2

	NetLabels
	IM
	IM

	Ports
	IM1


	IM2
	Pins
	CN5-42
	R37-1
	R43-2

	NetLabels
	IM
	IM

	Ports
	IM2


	IM3
	Pins
	CN5-43
	R38-1
	R44-2

	NetLabels
	IM
	IM

	Ports
	IM3



	R[0..7]
	R0
	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R0


	R1
	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R1


	R2
	Pins
	CN5-17

	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R2


	R3
	Pins
	CN5-16

	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R3


	R4
	Pins
	CN5-15

	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R4


	R5
	Pins
	CN5-14

	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R5


	R6
	Pins
	CN5-13

	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R6


	R7
	Pins
	CN5-12

	NetLabels
	R
	R

	Ports
	R7




	Ports
	B0
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B[0..7]
	CSX
	DCX_SCL
	DOTCLK
	ENABLE
	G0
	G1
	G2
	G3
	G4
	G5
	G6
	G7
	G[0..7]
	HSYNC
	I2C3_SCL
	I2C3_SDA
	IM0
	IM1
	IM2
	IM3
	IM[0..3]
	NRST
	R0
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	R6
	R7
	R[0..7]
	RDX
	SDA
	TE
	TP_INT1
	VSYNC
	WRX_DCX


	Components
	P1
	P1-1
	P1-2
	P1-3
	P1-4
	P1-5
	P1-6
	P1-7
	P1-8
	P1-9
	P1-10
	P1-11
	P1-12
	P1-13
	P1-14
	P1-15
	P1-16
	P1-17
	P1-18
	P1-19
	P1-20
	P1-21
	P1-22
	P1-23
	P1-24
	P1-25
	P1-26
	P1-27
	P1-28
	P1-29
	P1-30
	P1-31
	P1-32
	P1-33
	P1-34
	P1-35
	P1-36
	P1-37
	P1-38
	P1-39
	P1-40
	P1-41
	P1-42
	P1-43
	P1-44
	P1-45
	P1-46
	P1-47
	P1-48
	P1-49
	P1-50
	P1-51
	P1-52
	P1-53
	P1-54
	P1-55
	P1-56
	P1-57
	P1-58
	P1-59
	P1-60
	P1-61
	P1-62
	P1-63
	P1-64

	P2
	P2-1
	P2-2
	P2-3
	P2-4
	P2-5
	P2-6
	P2-7
	P2-8
	P2-9
	P2-10
	P2-11
	P2-12
	P2-13
	P2-14
	P2-15
	P2-16
	P2-17
	P2-18
	P2-19
	P2-20
	P2-21
	P2-22
	P2-23
	P2-24
	P2-25
	P2-26
	P2-27
	P2-28
	P2-29
	P2-30
	P2-31
	P2-32
	P2-33
	P2-34
	P2-35
	P2-36
	P2-37
	P2-38
	P2-39
	P2-40
	P2-41
	P2-42
	P2-43
	P2-44
	P2-45
	P2-46
	P2-47
	P2-48
	P2-49
	P2-50
	P2-51
	P2-52
	P2-53
	P2-54
	P2-55
	P2-56
	P2-57
	P2-58
	P2-59
	P2-60
	P2-61
	P2-62
	P2-63
	P2-64

	SB26
	SB26-1
	SB26-2

	SB27
	SB27-1
	SB27-2


	Nets
	3V
	Pins
	P2-1
	P2-2


	5V
	Pins
	P1-1
	P1-2


	ACP_RST
	NetLabels
	ACP_RST
	ACP_RST


	BA0
	NetLabels
	BA0
	BA0


	BA1
	NetLabels
	BA1
	BA1


	BOOT0
	Pins
	P1-21

	NetLabels
	BOOT0
	BOOT0


	CSX
	NetLabels
	CSX
	CSX


	DCX_SCL
	NetLabels
	DCX_SCL
	DCX_SCL


	DOTCLK
	NetLabels
	DOTCLK
	DOTCLK


	ENABLE
	NetLabels
	ENABLE
	ENABLE


	GND
	Pins
	P1-63
	P1-64
	P2-11
	P2-29
	P2-63
	P2-64


	HSYNC
	NetLabels
	HSYNC
	HSYNC


	I2C3_SCL
	NetLabels
	I2C3_SCL
	I2C3_SCL
	I2C3_SCL


	I2C3_SDA
	NetLabels
	I2C3_SDA
	I2C3_SDA
	I2C3_SDA


	MCO
	NetLabels
	MCO
	MCO


	MEMS_INT1
	NetLabels
	MEMS_INT1
	MEMS_INT1


	MEMS_INT2
	NetLabels
	MEMS_INT2
	MEMS_INT2


	NBL0
	NetLabels
	NBL0
	NBL0


	NBL1
	NetLabels
	NBL1
	NBL1


	NCS_MEMS_SPI
	NetLabels
	NCS_MEMS_SPI
	NCS_MEMS_SPI


	NetP2_4
	Pins
	P2-4


	NetP2_51
	Pins
	P2-51
	SB26-2


	NetP2_52
	Pins
	P2-52
	SB27-1


	NRST
	Pins
	P2-12

	NetLabels
	NRST
	NRST
	NRST
	NRST
	NRST


	OTG_FS_DM
	NetLabels
	OTG_FS_DM
	OTG_FS_DM


	OTG_FS_DP
	NetLabels
	OTG_FS_DP
	OTG_FS_DP


	OTG_FS_ID
	NetLabels
	OTG_FS_ID
	OTG_FS_ID


	OTG_FS_OC
	NetLabels
	OTG_FS_OC
	OTG_FS_OC


	OTG_FS_PSO
	NetLabels
	OTG_FS_PSO
	OTG_FS_PSO


	RDX
	NetLabels
	RDX
	RDX


	SDA
	NetLabels
	SDA
	SDA


	SDCKE1
	NetLabels
	SDCKE1
	SDCKE1


	SDCLK
	NetLabels
	SDCLK
	SDCLK


	SDNCAS
	NetLabels
	SDNCAS
	SDNCAS


	SDNE1
	NetLabels
	SDNE1
	SDNE1


	SDNRAS
	NetLabels
	SDNRAS
	SDNRAS


	SDNWE
	NetLabels
	SDNWE
	SDNWE


	SPI5_MISO
	NetLabels
	SPI5_MISO
	SPI5_MISO


	SPI5_MOSI
	NetLabels
	SPI5_MOSI
	SPI5_MOSI


	SPI5_SCK
	NetLabels
	SPI5_SCK
	SPI5_SCK


	TE
	NetLabels
	TE
	TE


	TP_INT1
	NetLabels
	TP_INT1
	TP_INT1


	VBUS_FS
	NetLabels
	VBUS_FS
	VBUS_FS


	VDD
	Pins
	P1-22


	VSYNC
	NetLabels
	VSYNC
	VSYNC


	WRX_DCX
	NetLabels
	WRX_DCX
	WRX_DCX


	A[0..11]
	A0
	NetLabels
	A
	A


	A1
	NetLabels
	A
	A


	A2
	NetLabels
	A
	A


	A3
	NetLabels
	A
	A


	A4
	NetLabels
	A
	A


	A5
	NetLabels
	A
	A


	A6
	NetLabels
	A
	A


	A7
	NetLabels
	A
	A


	A8
	NetLabels
	A
	A


	A9
	NetLabels
	A
	A


	A10
	NetLabels
	A
	A


	A11
	NetLabels
	A
	A



	B[0..7]
	B0
	NetLabels
	B
	B


	B1
	NetLabels
	B
	B


	B2
	NetLabels
	B
	B


	B3
	NetLabels
	B
	B


	B4
	NetLabels
	B
	B


	B5
	NetLabels
	B
	B


	B6
	NetLabels
	B
	B


	B7
	NetLabels
	B
	B



	D[0..15]
	D0
	NetLabels
	D
	D


	D1
	NetLabels
	D
	D


	D2
	NetLabels
	D
	D


	D3
	NetLabels
	D
	D


	D4
	NetLabels
	D
	D


	D5
	NetLabels
	D
	D


	D6
	NetLabels
	D
	D


	D7
	NetLabels
	D
	D


	D8
	NetLabels
	D
	D


	D9
	NetLabels
	D
	D


	D10
	NetLabels
	D
	D


	D11
	NetLabels
	D
	D


	D12
	NetLabels
	D
	D


	D13
	NetLabels
	D
	D


	D14
	NetLabels
	D
	D


	D15
	NetLabels
	D
	D



	G[0..7]
	G0
	NetLabels
	G
	G


	G1
	NetLabels
	G
	G


	G2
	NetLabels
	G
	G


	G3
	NetLabels
	G
	G


	G4
	NetLabels
	G
	G


	G5
	NetLabels
	G
	G


	G6
	NetLabels
	G
	G


	G7
	NetLabels
	G
	G



	IM[0..3]
	IM0
	NetLabels
	IM
	IM


	IM1
	NetLabels
	IM
	IM


	IM2
	NetLabels
	IM
	IM


	IM3
	NetLabels
	IM
	IM



	PA[0..15]
	PA0
	Pins
	P2-18

	NetLabels
	PA
	PA
	PA


	PA1
	Pins
	P2-17

	NetLabels
	PA
	PA


	PA2
	Pins
	P2-20

	NetLabels
	PA
	PA


	PA3
	Pins
	P2-19

	NetLabels
	PA
	PA


	PA4
	Pins
	P2-22

	NetLabels
	PA
	PA


	PA5
	Pins
	P2-21

	NetLabels
	PA
	PA


	PA6
	Pins
	P2-24

	NetLabels
	PA
	PA


	PA7
	Pins
	P2-23

	NetLabels
	PA
	PA


	PA8
	Pins
	P1-53

	NetLabels
	PA
	PA


	PA9
	Pins
	P1-52

	NetLabels
	PA
	PA
	PA


	PA10
	Pins
	P1-51

	NetLabels
	PA
	PA
	PA


	PA11
	Pins
	P1-50

	NetLabels
	PA
	PA


	PA12
	Pins
	P1-49

	NetLabels
	PA
	PA


	PA13
	Pins
	P1-48

	NetLabels
	PA
	PA
	PA


	PA14
	Pins
	P1-47

	NetLabels
	PA
	PA
	PA


	PA15
	Pins
	P1-46

	NetLabels
	PA
	PA



	PB[0..15]
	PB0
	Pins
	P2-28

	NetLabels
	PB
	PB


	PB1
	Pins
	P2-27

	NetLabels
	PB
	PB


	PB2
	Pins
	P2-30

	NetLabels
	PB
	PB


	PB3
	Pins
	P1-28

	NetLabels
	PB
	PB
	PB


	PB4
	Pins
	P1-25

	NetLabels
	PB
	PB


	PB5
	Pins
	P1-26

	NetLabels
	PB
	PB


	PB6
	Pins
	P1-23

	NetLabels
	PB
	PB


	PB7
	Pins
	P1-24

	NetLabels
	PB
	PB


	PB8
	Pins
	P1-19

	NetLabels
	PB
	PB


	PB9
	Pins
	P1-20

	NetLabels
	PB
	PB


	PB10
	Pins
	P2-48

	NetLabels
	PB
	PB


	PB11
	Pins
	P2-47

	NetLabels
	PB
	PB


	PB12
	Pins
	P2-50

	NetLabels
	PB
	PB


	PB13
	Pins
	P2-49

	NetLabels
	PB
	PB


	PB14
	Pins
	SB27-2

	NetLabels
	PB
	PB


	PB15
	Pins
	SB26-1

	NetLabels
	PB
	PB



	PC[0..15]
	PC0
	Pins
	P2-14

	NetLabels
	PC
	PC


	PC1
	Pins
	P2-13

	NetLabels
	PC
	PC


	PC2
	Pins
	P2-16

	NetLabels
	PC
	PC


	PC3
	Pins
	P2-15

	NetLabels
	PC
	PC


	PC4
	Pins
	P2-26

	NetLabels
	PC
	PC


	PC5
	Pins
	P2-25

	NetLabels
	PC
	PC


	PC6
	Pins
	P1-57

	NetLabels
	PC
	PC


	PC7
	Pins
	P1-56

	NetLabels
	PC
	PC


	PC8
	Pins
	P1-55

	NetLabels
	PC
	PC


	PC9
	Pins
	P1-54

	NetLabels
	PC
	PC


	PC10
	Pins
	P1-45

	NetLabels
	PC
	PC


	PC11
	Pins
	P1-44

	NetLabels
	PC
	PC


	PC12
	Pins
	P1-43

	NetLabels
	PC
	PC


	PC13
	Pins
	P1-12

	NetLabels
	PC
	PC


	PC14
	Pins
	P1-9

	NetLabels
	PC
	PC


	PC15
	Pins
	P1-10

	NetLabels
	PC
	PC



	PD[0..15]
	PD0
	Pins
	P1-42

	NetLabels
	PD
	PD


	PD1
	Pins
	P1-41

	NetLabels
	PD
	PD


	PD2
	Pins
	P1-40

	NetLabels
	PD
	PD


	PD3
	Pins
	P1-39

	NetLabels
	PD
	PD


	PD4
	Pins
	P1-38

	NetLabels
	PD
	PD


	PD5
	Pins
	P1-37

	NetLabels
	PD
	PD


	PD6
	Pins
	P1-36

	NetLabels
	PD
	PD


	PD7
	Pins
	P1-35

	NetLabels
	PD
	PD


	PD8
	Pins
	P2-54

	NetLabels
	PD
	PD


	PD9
	Pins
	P2-53

	NetLabels
	PD
	PD


	PD10
	Pins
	P2-56

	NetLabels
	PD
	PD


	PD11
	Pins
	P2-55

	NetLabels
	PD
	PD


	PD12
	Pins
	P2-58

	NetLabels
	PD
	PD


	PD13
	Pins
	P2-57

	NetLabels
	PD
	PD


	PD14
	Pins
	P2-60

	NetLabels
	PD
	PD


	PD15
	Pins
	P2-59

	NetLabels
	PD
	PD



	PE[0..15]
	PE0
	Pins
	P1-17

	NetLabels
	PE
	PE


	PE1
	Pins
	P1-18

	NetLabels
	PE
	PE


	PE2
	Pins
	P1-15

	NetLabels
	PE
	PE


	PE3
	Pins
	P1-16

	NetLabels
	PE
	PE


	PE4
	Pins
	P1-13

	NetLabels
	PE
	PE


	PE5
	Pins
	P1-14

	NetLabels
	PE
	PE


	PE6
	Pins
	P1-11

	NetLabels
	PE
	PE


	PE7
	Pins
	P2-37

	NetLabels
	PE
	PE


	PE8
	Pins
	P2-40

	NetLabels
	PE
	PE


	PE9
	Pins
	P2-39

	NetLabels
	PE
	PE


	PE10
	Pins
	P2-42

	NetLabels
	PE
	PE


	PE11
	Pins
	P2-41

	NetLabels
	PE
	PE


	PE12
	Pins
	P2-44

	NetLabels
	PE
	PE


	PE13
	Pins
	P2-43

	NetLabels
	PE
	PE


	PE14
	Pins
	P2-46

	NetLabels
	PE
	PE


	PE15
	Pins
	P2-45

	NetLabels
	PE
	PE



	PF[0..15]
	PF0
	Pins
	P1-7

	NetLabels
	PF
	PF


	PF1
	Pins
	P1-8

	NetLabels
	PF
	PF


	PF2
	Pins
	P1-5

	NetLabels
	PF
	PF


	PF3
	Pins
	P1-6

	NetLabels
	PF
	PF


	PF4
	Pins
	P1-3

	NetLabels
	PF
	PF


	PF5
	Pins
	P1-4

	NetLabels
	PF
	PF


	PF6
	Pins
	P2-3

	NetLabels
	PF
	PF


	PF7
	Pins
	P2-6

	NetLabels
	PF
	PF


	PF8
	Pins
	P2-5

	NetLabels
	PF
	PF


	PF9
	Pins
	P2-8

	NetLabels
	PF
	PF


	PF10
	Pins
	P2-7

	NetLabels
	PF
	PF


	PF11
	Pins
	P2-32

	NetLabels
	PF
	PF


	PF12
	Pins
	P2-31

	NetLabels
	PF
	PF


	PF13
	Pins
	P2-34

	NetLabels
	PF
	PF


	PF14
	Pins
	P2-33

	NetLabels
	PF
	PF


	PF15
	Pins
	P2-36

	NetLabels
	PF
	PF



	PG[0..15]
	PG0
	Pins
	P2-35

	NetLabels
	PG
	PG


	PG1
	Pins
	P2-38

	NetLabels
	PG
	PG


	PG2
	Pins
	P2-62

	NetLabels
	PG
	PG


	PG3
	Pins
	P2-61

	NetLabels
	PG
	PG


	PG4
	Pins
	P1-62

	NetLabels
	PG
	PG


	PG5
	Pins
	P1-61

	NetLabels
	PG
	PG


	PG6
	Pins
	P1-60

	NetLabels
	PG
	PG


	PG7
	Pins
	P1-59

	NetLabels
	PG
	PG


	PG8
	Pins
	P1-58

	NetLabels
	PG
	PG


	PG9
	Pins
	P1-33

	NetLabels
	PG
	PG


	PG10
	Pins
	P1-34

	NetLabels
	PG
	PG


	PG11
	Pins
	P1-31

	NetLabels
	PG
	PG


	PG12
	Pins
	P1-32

	NetLabels
	PG
	PG


	PG13
	Pins
	P1-29

	NetLabels
	PG
	PG
	PG


	PG14
	Pins
	P1-30

	NetLabels
	PG
	PG
	PG


	PG15
	Pins
	P1-27

	NetLabels
	PG
	PG



	PH[0..2]
	PH0
	Pins
	P2-10

	NetLabels
	PH
	PH


	PH1
	Pins
	P2-9

	NetLabels
	PH
	PH


	PH2
	NetLabels
	PH



	R[0..7]
	R0
	NetLabels
	R
	R


	R1
	NetLabels
	R
	R


	R2
	NetLabels
	R
	R


	R3
	NetLabels
	R
	R


	R4
	NetLabels
	R
	R


	R5
	NetLabels
	R
	R


	R6
	NetLabels
	R
	R


	R7
	NetLabels
	R
	R







